SIEMENS



SIPROTEC -

Motorschutz

Mogliche Fehler im Motor und
erforderliche Schutzfunktionen

Fehler Schutz ANSI - Nr.
m Thermische Uberlastung B Thermischer Uberlastschutz 49
Staénder Sténder
B Thermische Uberlastung B 2 Schutzprinzipien als
L&ufer beim Anlauf Laufertberlastschutz
m zu lange oder blockiert m Anlaufzeitiiberwachung 48
m zu haufig m Wiedereinschaltsperre 66 49R
W Erdschluss B Erdschlussschutz
B Kurzschluss m Uberstromzeitschutz 50 51
B Stromdifferentialschutz 87
B Phasenausfall m Schieflastschutz (1,/1,) 46
m Uberlastung der Lager B Temperaturfihler (RTD's) 38
u Uberbeanspruchu_ng B Unterstromschutz, 37
leerlaufender Antriebe Wirkleistungsschutz (P<) 32U
(Pumpen, Kompressoren)
B Unterspannung B Unterspannungsschutz 27
(Unterzschreltung des Kippmoments (unabhangig bzw. abhangig)
M ~ U? oder zu langer Anlauf)
B Asynchronlauf B Untererregungsschutz 40

(eines Synchromotors)




Welchen Motorschutzumfang bieten
die SIPROTEC Geréate ?

Schutzfunktionen ANSI | 7SJ60 | 7SJ61 | 7SJ62 | 7SJ63/64

Standeruberlastschutz 49 X X X X

Anlaufzeitiberwachung 48 X X X X

Festbremsschutz 48 X X X X

Wiedereinschalt- 66, X X X X

sperre 49R

Erdschlussschutz

ungerichtet 64G X1) X X
50G X X X X

gerichtet 67G X 1) X X

Uberstromzeitschutz 50, 51 X X X X

Stromdifferentialschutz 87

Schieflastschutz 46 X X X X

Temperaturerfassung 38 X1) X X

(Uber Thermobox)

Unterstromschutz 37 X 1) X X X

Wirkleistungsschutz 32U

(P<) (37)

Unterspannungsschutz 27 X X

Untererregungsschutz 40

Frequenzschutz 81 X X

Schalterversagerschutz 50BF X1) X X X

Freiprogrammierbare X X X

Logik

Steuerfunktionalitat X X X X

Mes§umformer- X

eingange

Flexible 1 2 2 2/3

Schnittstellen

1) in Vorbereitung (7SJ602)

Entsprechend lhrer Anforderung

finden Sie das passende Gerat




Fir welche Anwendungen
werden die Schutzgeriate empfohlen

Asynchronmotor Synchronmotor
100 kW - 500 kW <2MW
75J60 75J61 7UM61
Basisgerat + mehr 1/O's (Funktionspaket:
+ Steuerfunktionalitat Generator Basis)

+ flexible Kommunikation
+ bessere Vorortbedienbarkeit
(4zeiliges Display;

Zifferntasten)
500 kW - (1-2) MW <10 MW
75J62 7UM61 7UM62
Basisgerat + mehr 1/0's (7TUM612) (Funktionspaket:
+ Steuer- + Steuerfunktionalitat Generator Basis)
funktionalitat + hohe Genauigkeit

+ hohe Empfindlichkeit
+ weiter Frequenzarbeitsbereich
(11Hz - 68Hz)

oder mit Steuerfunktionalitat
Uber Schaltbild im Grafikdisplay

75J63 75J64
Basisgerat + Synchrocheckfunktion
+ empfindliche Messwerterfassung
+ umfangreichere Steuerung
mdglich
+ 1 Schnittstelle mehr

>2 MW >10 MW

7UM62 7UM61

+ Differentialschutz + (Funktionspaket:

+ Steuerfunktionalitat Generator Basis)

+ hohe Genauigkeit

+ hohe Empfindlichkeit 7UM62 oder mit Steuerfunk-

+ weiter Frequenzarbeitsbereich (Funktionspaket: tionalitat Gber Schalt-
(11Hz - 68Hz) Generator Basis) bild im Grafikdisplay

75J64

+ (Funktionspaket:
Maximalumfang
+ Synchrocheck)




Beispielapplikation:
Schutz eines Motors kleiner Leistung

100 kW - 500 kW

L1
J | |, L2 75)600/602
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" g_é g_é g? B Thermischer Uberlastschutz 49

B Anlaufzeitiberwachung

B Erdschlussschutz 50G
____.“.

m Uberstromzeitschutz 50, 51

B Schieflastschutz 46

Motor
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7SJ62/63

B Thermischer Uberlast-
schutz fur Stander

B Wiedereinschaltsperre
fur Laufer

B Anlaufzeitiberwachung

B Erdschlussschutz
(ungerichtet, gerichtet)

m Uberstromzeitschutz

B Schieflastschutz

B Unterspannungsschutz
B Unterstromschutz

B Schaltversagerschutz
B externe Thermobox

49

66, 49R
48

50G, 64G
67G

50, 51
46
27
37
50BF
38



L1

L2

L3

Thermobox

Messumformer
zur Einkopplung
beliebiger analoger

7XV5662
(6 Mess-

:| stellen)

Signale :
z.B. Drehzahl, |
Vibration, Druck LK16 H
i mus |

zur seriellen LK 18 |

— :
Schnittstelle

von der
Thermobox

B Thermischer Uberlast-
schutz fur Stander 49

B Wiedereinschaltsperre
fur Laufer 66, 49R

B Anlaufzeitiberwachung 48

. M Erdschlussschutz 50G,

(ungerichtet, gerichtet) 64G, 67G
W Differentialschutz 87M
m Uberstromzeitschutz 50, 51

. W Schieflastschutz 46
i B Unterspannungsschutz 27
: W Unterstromschutz 37
| B Wirkleistungsschutz 32U

B Frequenzschutz 81
B Schaltversagerschutz 50BF

B externe Thermobox 38
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