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Zum Schutzgerat
Port C/D (RS485)
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® er | \ © Anschluss der Thermobox 7XV5662-6AD10
N " mit Verbindungskabel 7XV5103-7AAxx am
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S B, B A T A Schutzgerat SIPROTEC 4 (RS485)

Aderendhiilse TR1200

mit Kunststoffkragen
Kontakt 5mm lang

A=Pin3/rt M B=

Pin 8 /bl Die beiden kurzen Kabelenden (rt + bl) werden an A (rt) und B (bl) der Thermobox angeschlossen.
Durch das Bruicken der Anschlisse A - A' und B - B' werden die Abschlusswidersténde aktiviert.

Die beiden langen Kabelenden (rt + bl) werden an A’ (rt) und B' (bl) zum Aktivieren des
Busabschlusses angeschlossen.

Hinweis:
XX Lange Die RS485-Schnittstellen
05= 5m und die Messeingange haben
25=25m gleiches Bezugspotential

50=50m

Stiftstecker Sub-D 9-pol. mit
Abschlusswiderstand 120 Ohm
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